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6.4 CELULAR

NOTA!
Alguns modelos de estagdes de recarga possuem moédulo para redes celulares (LTE). Consultar
se 0 modelo da estagao adquirido tem essa funcionalidade.

A estagao de recarga precisa ser instalada em um local com bom nivel de sinal de celular. Vocé pode verificar
o nivel do sinal utilizando um telefone celular. Observe se as "barrinhas" de sinal que aparecem no aparelho
estdo completamente preenchidas. Quanto maior o nivel, melhor é o sinal da rede celular. Elas iréo indicar se
o sinal da rede celular € bom no ambiente escolhido.

A estagcado de recarga possui uma antena externa de alto ganho e é compativel com redes méveis LTE,
possibilitando o uso de um SIM Card (chip de celular) com plano de dados para conectar a estagao, quando
ela estiver fora do alcance de uma rede Wi-Fi ou uma rede cabeada Ethernet (RJ45).

NOTA!

@ Este produto funciona exclusivamente com SIM Card no tamanho nano (12,3 mm altura x 8,8
mm largura). Ao contratar um plano de dados junto a uma operadora de telefonia, esteja atento
para este detalhe.

ATENGAO!
Certifique-se de que a estagao esteja desligada antes de inserir ou remover o SIM Card. Caso
contrario a estagado e/ou SIM Card podem ser danificados.

Para instalar o SIM Card da estagao de recarga seguir as instru¢des abaixo:
1. Abrir a porta frontal da estag&o de recarga.

2. Localizar na parte central direita do cartéo eletrénico de controle o slot do SIM Card.

" ie—SIMCard

Figura 6.15: Localizagcéo do slot do SIM Card no cartao eletrénico de controle

3. Alinhar o SIM Card com o slot do cartao eletrénico de controle. Para insergao correta, a extremidade chanfrada
do SIM Card devera estar alinhada a direita e os contatos metalicos voltados para baixo. Observar no slot
um desenho orientativo da montagem do SIM Card.
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4. Inserir cuidadosamente o SIM Card, pressionar levemente com o dedo indicador o SIM Card até o final do
slot.

Desenho
sobre o slot

NIS
oueN

(b)
Figura 6.16: (a) e (b) Procedimento para inserir o SIM Card

5. Fechar novamente a porta frontal.
Para remover o SIM Card da estac&o de recarga seguir as instrugdes abaixo:
1. Abrir a porta frontal da estacéo de recarga.

2. Na parte inferior do slot do SIM Card ha um semicirculo. Utilizar essa abertura para remover cuidadosamente
o SIM Card com o dedo indicador.

3. Remover o SIM Card.

4. Fechar novamente a porta frontal.

P D

AbA
a 3
(]
LN
NIS
oueN

(a) (b)
Figura 6.17: (a) e (b) Procedimento para retirar o SIM Card

NOTA!

m Para detalhes da abertura e fechamento da estagao de recarga WEMOB-STATION, consulte
o Item 3.2.4 Abertura e Fechamento da Porta na pagina 3-6.

= Todas as portas possuem chaves de intertravamento de segurancga ligadas em série com o botéo
de parada de emergéncia, em caso de abertura das portas a saida de poténcia é desenergizada
de maneira segura.
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6.5 RFID

A estacao de recarga WEMOB-STATION sai de fabrica configurada para nao solicitar autenticagéo, com livre
acesso para recargas em modo de operagao "Always Authorized".

Para exigir autenticagédo, essa condicao deve ser alterada na Sec¢édo 6.1 COMISSIONAMENTO na pagina
6-1, no campo OCPP Config, selecionando em Charging Authorization o modo de autorizag&o "Authorized
by Local List".

Cada cartao RFID possui numero de identificagéo (ID) unico e pré-gravado de fabrica.

A estacao de recarga é compativel com cartdes/tags RFID com frequéncia de operagao 13,56 MHz, interface
RF ISO/IEC 14443 A.

O cadastro dos cartdes RFID podem ser feitos localmente ou através do servidor OCPP.
Para cadastrar os cartdes localmente, um cartao sera adicionado a Lista Local como administrador "Master"

e os demais como usuarios "User". O cartdo "Master" é usado para gerenciar (adicionar/excluir) os cartbes
de usuarios "User".

NOTA!
@ m Durante o procedimento de cadastro dos cartées n&o é permitido iniciar ou parar uma recarga

usando o cartdo RFID.

m O procedimento de inclusdo ou exclusdo de cartdes deve ser feito com a estacdo em modo
"Disponivel".

= Os cartdes RFID s&o fornecidos separadamente em embalagem com dez (10) unidades. Material
15759624 — WEMOB-RFID.

= |dentificar com uma etiqueta ou caneta permanente qual é o cartdo "Master".

m Nao perfurar o cartao.

6.5.1 Cadastro do Cartiao RFID "Master"

Assim que é realizado o processo de comissionamento, com a definicdo das configuragbes gerais e de
conectividade, é verificado se um cartdo "Master" ja esta cadastrado. Caso ndo exista um cartdo "Master"
cadastrado e o modo de autenticagdo selecionado durante o comissionamento seja "Authorized by Local
List" ou "Authorized by OCPP Server", o LED do leitor RFID passara a piscar por aproximadamente 5 (cinco)
minutos, aguardando a aproximacgao do primeiro cartdo, que sera considerado o cartao "Master". Caso nenhum
cartdo seja aproximado dentro desse periodo, a estagdo iniciara sua operagao normal sem a funcionalidade
de Lista Local RFID, permitindo apenas a autorizagéo via OCPP. Para que a estagao volte a entrar no modo
de cadastro do cartado "Master", sera necessario realizar um novo processo de comissionamento por meio do
reinicio (reset) da estagdo. Também é possivel habilitar uma nova janela de cadastro do cartdo "Master" por
meio de configuracao via OCPP. Consulte o0 Manual de Aplicagéo e Chaves de Configuracao (Keys WEMOB
WEQG) para verificar esta funcionalidade.

Para cadastrar localmente o cartdo "Master" seguir as instrugdes abaixo.
1. Comissionando a estagao de recarga, o LED do leitor ((RFID)) piscara na cor verde por 5 (cinco) minutos.
2. Aproximar o cartdo "Master" do leitor ((RFID)).

3. Se o cadastro for bem sucedido a estagédo emitira 1 (um) breve aviso sonoro (bip curto) e o LED do leitor
RFID passara para verde continuo.

4. Se transcorrido o tempo de 5 (cinco) minutos, realizar um novo comissionamento da estagao e repetir o
procedimento. E possivel ainda habilitar uma nova janela de cadastro do cartdo RFID "Master" por meio
de configuragéo via OCPP. Consulte o Manual de Aplicacdo e Chaves de Configuragéo para verificar esta
funcionalidade.
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Figura 6.18: Cadastro do cartdo RFID "Master"

@ NOTA!
m Apenas 1 (um) cartdo "Master" pode ser cadastrado.
m O cartdo "Master" nao podera ser utilizado para iniciar e finalizar uma recarga.
= Em caso de perda do cartdo "Master", um Reset de Fabrica devera ser executado. Mais
informagdes na Segdo 6.6 RESET PADRAO DE FABRICA na pagina 6-15.

6.5.2 Cadastro/Exclusao do Cartao RFID "User"

Apds cadastrado o cartdo "Master" é possivel adicionar ou excluir cartdes RFID dos usuarios "User". Para
realizar o cadastro de cartdes "User" deve-se inicialmente aproximar o cartao "Master" do leitor RFID e a
estacdo entra em modo de cadastro do cartdo "User". Durante esse processo o LED do leitor RFID piscara
na cor verde por 1 (um) minuto aguardando a aproximacgao do cartéo "User".

Para cadastrar localmente o cartao "User" seguir as instrugdes abaixo:

1. Energizar a estacéo de recarga, o LED do leitor ((RFID)) sinalizara em verde sélido indicando que ha um
cartao "Master" cadastrado na Lista Local.

2. Aproximar o cartéo "Master" do leitor ((RFID)), a estag&o emitira 1 (um) aviso sonoro (bip curto) e o LED do
leitor RFID passara a piscar em verde por 1 (um) minuto.

3. Aproximar o cartao "User" do leitor ((RFID)).

4. Se o cadastro do cartao "User" for bem sucedido a estagdo emitira 1 (um) breve aviso sonoro (bip curto) e
o LED do leitor RFID passara para verde continuo.

5. Para cadastrar outros cartoes "User", repetir os passos 2 a 4.
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NOTA!

@ Repita os passos 2 a 4 para cadastrar novos cartdes dos usuarios "User". N&o é valido a sequéncia
"Master" ->"User1" ->"User2" ...... Para cada novo cartédo "User" & preciso repetir o procedimento
citado nos passos acima.

Para excluir um cartao "User" da Lista Local, o procedimento € o mesmo de incluséo, basta repetir os passos
anteriores. Se o cartdo ja esta cadastrado na Lista Local ele sera excluido. Se a exclusao do cadastro for
bem sucedida a estagéo emitira 2 (dois) breves avisos sonoros (bips curtos) e o LED do leitor RFID passara
para verde continuo.

e N 4 )
WEMOB WEMOB
STATION STATION
\ [ \ [
(

. J/ . J
(1) 1x bip 2 TN
(1) LED verde continuo. 1x bip Cadastro "User" Min, '
(2) LED verde intermitente. 2x bip Excluséao "User"

Figura 6.19: Cadastro/Excluséo do cartdo RFID "User"

NOTA!

m A estagao de recarga permite um nimero maximo de 100 (cem) registros de cartdes de usuarios
"User" RFID.

m A estacdo emitird um aviso sonoro (bip longo) ao aproximar do leitor RFID um cartdo n&o
cadastrado.

6.5.3 Procedimento para Recargas com RFID

Neste modo de operagao o usuario necessitara de um cartdo "User" devidamente cadastrado pelo responsavel
pela gestdo da estagao para iniciar uma recarga.

Para iniciar a recarga do veiculo elétrico seguir as instrugdes abaixo:

1. Verificar se a estagao esta no modo "disponivel" (pronta para utilizagéo), com a indicagao luminosa continua
na cor VERDE.

2. Aproximar o cartdo "User" do leitor ((RFID)) da estacao.

3. Apds confirmar a identificagdo do cartdo do usuario "User", a estagao ira sinalizar durante 1 (um) minuto
através do LED "disponivel" na cor VERDE intermitente que a recarga foi autenticada.
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4. Retirar o plugue da estacao de recarga e conectar no veiculo. Apds a conex&do com o veiculo, a estacao
de recarga ira sinalizar na cor AMARELA continua. Se transcorrido o tempo de 1 (um) minuto e n&o for
estabelecida a conexao entre a estagéo e o veiculo, a estagao emitira um bip longo e voltara ao modo
"disponivel", com a indicagao luminosa continua na cor VERDE.

5. Se a conexao for bem-sucedida, a estagao iniciara a recarga do veiculo elétrico e ira sinalizar na cor AZUL
continuo.

6. Para finalizar a recarga aproxime o cartao "User" do leitor ((RFID)) ou finalizar através do veiculo.

NOTA!
@ m Seguir as instrugdes contidas no verso do cartao WEMOB-RFID.
m Cada veiculo tem seu método proéprio para finalizar uma recarga, para isso recomendamos a
leitura do manual do veiculo para a correta interrupgao do processo.
m A estacdo emitird um aviso sonoro (bip longo) ao aproximar do leitor RFID um cartdo ndo
cadastrado.

6.6 RESET PADRAO DE FABRICA

Caso precisar reiniciar as configuragdes de fabrica, alterar as configuragdes do comissionamento ou excluir a
Lista Local de cartées RFID, devera ser feito com a porta frontal aberta e com a estagao energizada. Localizar
na parte central da placa eletrdnica o botdo "SW2", mantenha-o pressionado por:

m Trés segundos (3 s): exclui todas as configuragdes do comissionamento e o cartdo RFID "Master". Transcorrido
esse periodo a estacado emitira 1 (um) bip curto, libere o botao e aguarde a estacgao reiniciar.

= Cinco segundos (5 s): exclui todas as configuracdes do comissionamento e a Lista Local dos cartdes ("User"
e "Master"). Transcorrido esse periodo a estagdo emitira 2 (dois) bips curtos, libere o botdo e aguarde a
estacédo reiniciar.

PERIGO!
N&o tocar em componentes ou partes energizadas durante o procedimento de Reset de Fabrica.

Utilizar um material isolante como por exemplo, uma caneta plastica para pressionar o botéao
"SW2" com seguranca.

Figura 6.20: Localizagdo do botéo de reset "SW2" no cartéo eletrénico
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NOTA!

O cartdo RFID "Master" pode ser utilizado para efetuar o reset de fabrica (), sem necessidade de
abertura da tampa frontal da estagéo de recarga. Esse procedimento exclui todas as configuragdes
do comissionamento e a Lista Local dos cartdes ("User" e "Master").

(*) Somente disponivel nas estagdes de recarga com versdes de firmware igual ou superior a 2.0.0.
Para executar o procedimento de Reset de Fabrica utilizando o cartdo RFID "Master", seguir as instrugdes abaixo:
1. Aproximar e manter por vinte segundos (20 s) o cartao "Master" do leitor ((RFID)).

2. A estacéo emitira 1 (um) aviso sonoro (bip curto) e o LED do leitor RFID passara a piscar em verde.

3. Transcorrido dez segundos (10 s), a estagcédo emitira 1 (um) aviso sonoro (bip curto) a cada dois segundos
(2 s), indicando que entrara na proxima etapa do processo.

4. Transcorrido vinte segundos (20 s), a estagcao emitira 2 (dois) bips curtos. Afaste o cartdo RFID "Master" do
leitor ((RFID)) e aguarde a estagao reiniciar.

6.7 FIRMWARE UPDATE

O mercado de carregadores elétricos € recente e esta em constante evolugéo. Periodicamente s&o langadas
atualizagbes de firmware para adicionar funcionalidades e melhorar o desempenho da sua estacéo de
recarga. As atualizagbes mantém sua estagéo de recarga na vanguarda e permitem que ela acompanhe os
desenvolvimentos mais recentes do mercado. Atualizar a estagéo de recarga com o firmware mais recente e
se beneficie de recursos adicionais.

A atualizacao é feita de forma remota usando a tecnologia Firmware Over The Air (FOTA), através do comando
"Firmware Update" via OCPP. O processo de download dessas atualizagdes sem fio leva geralmente de trés a
dez minutos, dependendo da velocidade de conexdo e do tamanho da atualizagdo. Somente é possivel baixar
a versao de firmware mais recente e ndo voltar para uma versao antiga.

Os arquivos estao disponiveis em: http://updates.weg.net/chargingstation

ATENCAO!
Aponte para o diretério (URI) do firmware correspondente ao modelo de estacdo de recarga
adquirido, sob risco de danificar a estacao de recarga.

6.8 SINALIZAGAO DE CONECTIVIDADE

No canto superior direito do display da estagdo WEMOB-STATION é apresentado um icone relativo a conexao
de rede. Através dele podemos observar a intensidade do sinal (Wi-Fi e redes celulares), se a estacao esta
comissionada, se esta conectada a um servidor OCPP, etc.

m Estagdo ndo comissionada:

@

m Estacdo comissionada, mas sem conectividade Wi-Fi, celular ou ethernet:
ﬁ m
2&
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m Estagdo comissionada, com conectividade, mas sem conexao com servidor OCPP (caracterizado pelo sinal
de exclamagéo):

m Estagcdo comissionada, com conectividade e com conexdo com servidor OCPP:

VIVV|dddd]¥
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7 OPERACAO

PERIGO!
= Antes de operar a estagcédo de recarga, fagca uma inspecgao visual em busca de danos. Uma

estacao de recarga danificada deve ser retirada de servigo e reparada.
= Nao permita que a estacao de recarga seja operada por criangas ou por pessoas com capacidade
mentais ou sensoriais reduzidas.

Apos a finalizagdo da instalagdo mecanica e elétrica, a estacdo de recarga WEMOB-STATION esta apta a
entrar em funcionamento. Abra a porta lateral esquerda e arme o disjuntor "Q1". Apés armado o disjuntor "Q1",
feche a porta pois as chaves de intertravamento de seguranca estdo em série com o botdo de emergéncia.

Ao energizar a estagao de recarga, no display € exibido um video de abertura, os LEDs de status do conector
CCS sinalizarao na cor VERDE continuo, indicando que a estacao esta disponivel para iniciar uma recarga.

NOTA!

@ m Todas as portas possuem chaves de intertravamento de segurancga ligadas em série com o botao
de parada de emergéncia, em caso de abertura das portas a saida de poténcia é desenergizada
de maneira segura.

m Verificar se o botao de parada de emergéncia nao esta atuado.

m O botédo de parada de emergéncia ndo deve ser usado como alternativa para finalizar uma
sessdo de recarga ou para interromper a recarga de outro usuario.

m A estagdo de recarga WEMOB-STATION (60/80 kW) permite a recarga de dois veiculos elétricos
simultaneamente, quando apenas um veiculo esta carregando, toda a poténcia nominal da
estacao esta disponivel para esse veiculo, se outro veiculo iniciar a recarga, a poténcia sera
dividida entre os veiculos.

A estacéo de recarga WEMOB-STATION integra um display colorido de 10,1" que proporciona uma interface
amigavel com o usuario, com instrucdes e informagdes detalhadas para iniciar e parar uma recarga, incluindo
informacgdes sobre a recarga em andamento, tempo de recarga, nivel da recarga da bateria, etc, apresentadas
na tela do display, permitindo operar de maneira facil e intuitiva a estagéo de recarga.

A estagdo apresenta trés (3) modos de autorizagdo (Charging Authorization) disponiveis, configurados na
Secao 6.1 COMISSIONAMENTO na pagina 6-1.

m Always Authorized: permite realizar recargas sem autenticagéo. Selecionar para permitir acesso livre para
efetuar recargas.

m Authorized by Local List: a identificagéo (autenticagdo) dos usuarios é feita através de cartdes RFID
cadastrados na "Lista Local", essa lista é gerenciada pela estac&o e ndo possui integragcdo com o servidor
OCPP.

m Authorized by OCPP Server: a autorizagéo é fornecida pelo servidor OCPP. Nesse modo de autorizagéo os
usuarios e seus cartdes RFID devem ser cadastrados na plataforma WEMOB.

NOTA!

@ As imagens do capitulo 7 mostram as informag¢des detalhadas do processo de recarga em
corrente continua (CC) utilizando o conector CCS-2. O mesmo processo é valido para o0 modelo
com conector CCS-1 e NACS.
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7.1 MODO DE OPERAGAO "ALWAYS AUTHORIZED"

Permite realizar recargas sem autenticagao, usuarios tem livre acesso a recargas. Para executar uma recarga,
basta seguir as instru¢cdes apresentadas no display, as telas de instrugdo aparecerao sucessivamente.

NOTA!
A estagao de recarga WEMOB-STATION (60/80 kW) com dois plugues carrega até dois veiculos
ao mesmo tempo.

Para iniciar o processo de recarga

1. Selecione um dos conectores disponiveis, pressione o botdo correspondente ao conector selecionado.
Neste estagio os LEDs de sinalizagéo do referido conector sinalizardo na cor VERDE continua.

[UBG o0s:19

Ol3, selecione uma op¢ao

Disponivel Disponivel
(V) ,

Figura 7.1: Tela inicial

2. Retire o plugue da estagao de recarga e conecte no veiculo elétrico.
Conector2-CCS Tipo2 Max. 180kW [UEG » o08:21

Insira o conector em
seu veiculo

< Retornar

Figura 7.2: Tela de instrugdo para "Inserir o conector em seu veiculo”
E possivel cancelar o processo pressionando o bot&o "Retornar”, se néo inserido o conector no veiculo elétrico,

apos transcorrido 60 segundos (60 s), o processo é cancelado automaticamente e o display retorna para a
tela inicial.
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3. Apds a conexao com o veiculo, a estagao inicializa um processo de comunicacgao e testes de segurancga.
A estacao de recarga ira sinalizar na cor AMARELA continua. Se transcorrido o tempo de 60 segundos
(60 s) e nao for estabelecida a conexao entre a estagao e o veiculo, a estagdo emitira um bip longo e
voltara ao modo "disponivel”, com a indicagédo luminosa continua na cor VERDE.

Conector2-CCS Tipo2 Max. 180kW [UEQ w 08:25

Conectando ...

Figura 7.3: Tela indicando que o veiculo elétrico foi conectado e esta em processo de reconhecimento

4. Dentro de alguns segundos, se a conexao for bem-sucedida, a estagao iniciara a recarga do veiculo elétrico
automaticamente e os LEDs de sinalizacao de status do referido conector sinalizardo na cor AZUL continuo.
Informacgdes detalhadas da recarga séo apresentadas no display.

Conector2-CCS Tipo2 Max. 180kW liig » 08:25

OUTROS CONECTORES]
Conector 1
CCS Tipo 2

Energia Tempo de recarga

200 kWh 00:10:00

Poténcia

7 MMM

kW 80 %

Retornar

Figura 7.4: Tela com detalhes da recarga em andamento e botédo "Parar”

E possivel ir para o menu inicial pressionando o bot&o "Retornar" ou aguardando que a tela va automaticamente
apos transcorrido 60 segundos (60 s). E possivel finalizar a recarga pressionando o botao "Parar" a qualquer
momento, estando ou ndo a recarga completa.

5. Para finalizar uma recarga, completa ou ndo, no modo de operagao "Always Authorized" a finalizagao é
feita sempre pelo veiculo elétrico.

Recarga completa: apds a recarga completa da bateria, o veiculo elétrico mantera o conector travado. A
estacdo ira sinalizar na cor AMARELA, indicando que a recarga esta completa e é necessaria a intervengao
do usuario.

Nas telas inicial e de detalhes do carregamento sdo mostradas a mensagem "Concluido" junto ao conector
selecionado.

Intervencgao pelo usuario: neste caso a finalizagdo da recarga podera ser feita a qualquer momento através
do botao "Parar" na tela com detalhes da recarga em andamento ou devera ser realizada através do veiculo.
Cada veiculo tem seu método préprio para finalizar uma recarga, para tal, recomendamos a leitura do manual
do veiculo para a correta interrupgao do processo.
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Apos a desconexao do cabo de recarga do veiculo elétrico, a estagdo ira voltar para o status de inicio, sinalizando
na cor VERDE continuo. Disponivel para a préxima recarga.

NOTA!
Ao finalizar a recarga do veiculo elétrico, inserir o plugue no soquete localizado na face frontal
da estagao. Nao deixar o cabo de recarga no chao.

7.2 MODO DE OPERACAO "AUTHORIZED BY LOCAL LIST OU OCPP SERVER"
Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max 180 kW

Escolha como liberar

\\ Pelo cartdo

"\
Pelo app =
Libere o uso pelo app ou ((R“ﬂ) \ Aproxime seu cartao

sistema que vocé tem / ~ até ouvir o bipe ¢ 0 LED

acesso / EM ESPERA piscar
N

S

Figura 7.5: Tela para sele¢do do método de liberagdo

1. Se selecionado via aplicativo, a liberacao e finalizag&o da recarga devera ser feita pelo aplicativo.

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max. 180 kW UEg v08:30

] Autenticacao
‘ Libere o uso pelo app

NN . A
b)) s ) ou pelo sistema que vocé tem acesso
)

\ o)

v 9
/

Figura 7.6: Tela de liberagdo da recarga via aplicativo
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Se selecionado via cartdo RFID, a liberagéo e finalizagdo da recarga devera ser feita usando o cartdo RFID.

Aproxime o cartao "User" do leitor ((RFID)) da estagao.

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max. 180 kW

Autent 10

Aproxime o cartio do ()
Mantenha até ouvir o bipe e o led
DISPONIVEL piscar

Figura 7.7: Tela com instrugbes para liberacé&o da recarga via RFID

Se o cartdo nao for reconhecido uma nova tela sera apresentada para que o usuario tente novamente ou
informando que seu cartao foi negado.

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max. 180 kW

,/// Ocorreu um erro na leitura do

- \ cartdo, tente novamente
‘,&\0\’ \
/ (=0 >,

Figura 7.8: Tela indicando um erro na autenticagao do cartdo RFID

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Méx. 180 kW [UEg w 0s:¢0

A 0

< /// Seu cartdo foi negado
/ o 9\0“ \ Contate o responsdvel pela estagdo
/ (P \% 3\

) ouservico de recarga

,/-lkL

Figura 7.9: Tela indicando problema na autenticagdo do cartdo RFID

WEMOB-STATION | 7-5



OPERAGAO

NOTA!
A estacdo emitira um aviso sonoro (bip longo) ao aproximar do leitor RFID um cartdo nao

cadastrado.

2. Apés confirmar a identificacdo do usuario, a estagao ira sinalizar durante 60 segundos (60 s) através do
LED "disponivel" na cor VERDE intermitente que a recarga foi autenticada.

3. Retire o plugue da estagao de recarga e conecte no veiculo elétrico.

Conector2-CCS Tipo2 Max. 180kW

Insira o conector em
seu veiculo

Retornar

Figura 7.10: Tela de instrugdo para "Inserir o conector em seu veiculo”

E possivel cancelar o processo pressionando o botdo "Retornar”, se o conector no for inserido no veiculo
elétrico apos transcorrido 60 segundos (60 s), 0 processo € cancelado automaticamente e o display retorna
para a tela inicial.

4. Ap6s a conexdao com o veiculo, a estacdo inicializa um processo de comunicagao e testes de seguranca. A
estacao de recarga ira sinalizar na cor AMARELA continua. Se transcorrido o tempo de 60 segundos (60

s) e nao for estabelecida a conexao entre a estagdo e o veiculo, a estagdo emitira um bip longo e voltara
ao modo "disponivel", com a indicagao luminosa continua na cor VERDE.

Conector 2-CCS Tipo2 Max. 180kW

Conectando ...

Rotornar
(3

Figura 7.11: Tela indicando que o veiculo elétrico foi conectado e esta em processo de reconhecimento
E possivel cancelar o processo pressionando o botdo "Retornar”.
5. Dentro de alguns segundos, se a conexao for bem-sucedida, a estagao iniciara a recarga do veiculo elétrico

automaticamente e os LEDs de sinalizagao de status do referido conector sinalizardo na cor AZUL continuo.
Informacdes detalhadas da recarga séo apresentadas no display.
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Conector2-CCS Tipo2 Max. 180kW Iiig ¥ 08:50

YUTROS CONECTORES

Energia Tempo de recarga Coneclor 1
CCSTipo2

200 kWh 00:10:00 Dhoivs

/l

Poténcia
atual

48,9
KW

Figura 7.12: Tela com detalhes da recarga em andamento e botéao "Parar"

E possivel ir para o menu inicial pressionando o botdo "Retornar" ou aguardando que a tela va automaticamente
apos transcorrido 60 segundos (60 s). E possivel finalizar a recarga pressionando o botao "Parar" a qualquer
momento, estando ou n&o a recarga completa.

6. Para finalizar uma recarga, completa ou néao, finalize através do veiculo elétrico, aplicativo ou cartdo RFID,
conforme o método de autenticacéo selecionado.

Recarga completa: apds a recarga completa da bateria, o veiculo elétrico mantera o conector travado. A
estagao ira sinalizar na cor AMARELA, indicando que a recarga esta completa e é necessaria a intervengao
do usuario.

Nas telas inicial e de detalhes do carregamento sdo mostradas a mensagem "Concluido" junto ao conector
selecionado.

Intervencéo pelo usuario: neste caso a finalizagdo da recarga podera ser feita a qualquer momento através
do botédo "Parar" na tela com detalhes da recarga em andamento ou devera ser realizada através do veiculo.
Cada veiculo tem seu método préprio para finalizar uma recarga, para tal, recomendamos a leitura do manual
do veiculo para a correta interrupgao do processo.

Pressione o botdo "Parar", na sequéncia, se selecionado via aplicativo, a finalizagdo da recarga devera ser
feita pelo aplicativo.

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max 180 kW [UEN w oa:52

Encerrar recarga

Pelo app

Libere o uso pelo app ou
sistema que vocé tem
acesso

Retomar
€0s...

Figura 7.13: Tela de finalizagao da recarga via aplicativo
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Se selecionado via cartdo RFID, a finalizagao da recarga devera ser feita usando o cartdo RFID. Aproxime o
cartao "User" do leitor ((RFID)) da estagéo.

Conector 2 - CCS - Tipo 2 - Max 180 kW

Encerrar recarga

| Pelocartdo

\ -~
((af\‘” \ Aproxime seu cartio
4

/ VoY ~ até ouvir o bipe e 0 LED
\ EM ESPERA piscar
J JAv

/

Retomar
80s...

Figura 7.14: Tela de finalizagéo da recarga via cartao RFID

Apods a desconexao do cabo de recarga do veiculo elétrico, a estagdo ira voltar para o status de inicio, sinalizando
na cor VERDE continuo. O conector estara disponivel para a proxima recarga.

NOTA!
Ao finalizar a recarga do veiculo elétrico, inserir o plugue no soquete localizado na face frontal
da estagao. Nao deixar o cabo de recarga no chéo.

7.3 LIBERAGAO MANUAL DOS CONECTORES

Se houver dificuldade para remover o conector do veiculo elétrico (VE) ap6s finalizar uma recarga, siga as
instrucdes abaixo:

m Utilize o controle remoto da chave do veiculo elétrico (VE) para travar e destravar as portas do veiculo. Na
maioria dos casos, isso ira liberar o conector.

m Alguns modelos de veiculos elétricos (VE) possuem uma opg¢ao em seu console para liberar o conector.

m O peso do cabo de recarga pode estar bloqueando o mecanismo de desbloqueio. Ajudar a apoiar ou levantar
0 cabo enquanto destrava o conector pode liberar o conector.

NOTA!

@ Cada veiculo elétrico (VE) tem seu método proéprio para liberagédo do conector. Em caso de
problemas para remogéo do cabo, recomendamos a leitura do manual do veiculo, seguindo o
procedimento para o modelo em questao.

7.4 DETALHES DA RECARGA

As imagens a seguir mostram as informacdes detalhadas do processo de recarga.
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7.4.1 Recarga em Andamento

[i El] ¥09:05

eclor 1

Poténcia

atual

- Retomar

Figura 7.15: Tela com detalhes da recarga em andamento

1 - Apresenta dados da recarga em andamento no conector selecionado. Neste exemplo o conector 2, conector
de recarga corrente continua (CC) CCS Tipo 2, cuja poténcia maxima fornecida &€ de 180 kW.

2 - Apresenta a energia fornecida ao veiculo até o momento, em kWh.
3 - Apresenta a poténcia atual fornecida ao veiculo, em kW.

4 - Apresenta o nivel percentual de carga da bateria.

5 - Apresenta informagdes dos outros conectores.

6 - Apresenta o tempo decorrido da recarga.

7.4.2 Recarga Concluida

iBs 4 Conector2-CCSTipo2 Max. 180kW

2

Figura 7.16: Tela com detalhes de uma recarga concluida

1 - Apresenta dados da recarga concluida no conector selecionado. Neste exemplo o conector 2, conector de
recarga corrente continua (CC) CCS Tipo 2, cuja poténcia maxima fornecida é de 180 kW.

2 - Apresenta a energia fornecida ao veiculo, em kWh.

3 - Apresenta o tempo transcorrido da recarga.
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10 LGPL INFORMAGOES GERAIS

As estacbes de recarga WEMOB STATION contém software desenvolvido por terceiros, incluindo bibliotecas
sujeitas a GNU Lesser General Public Licence (LGPL).

Para ter acesso a estas bibliotecas, inclusive a seus cédigos fonte, entre em contato por escrito, via carta
tradicional ou email, com 0 nosso suporte técnico, pelos meios indicados abaixo.

Correio tradicional:

Assisténcia Técnica WEG (ASTEC)

Av. Pref. Waldemar Grubba, 3000, CEP 89256-900
Jaragua do Sul - SC - Brasil

E-mail:
weg-wemob@weg.net

As bibliotecas sujeitas a LGPL s&o distribuidas, SEM QUALQUER GARANTIA; sem mesmo a garantia implicita
de COMERCIALIZACAO ou ADEQUACAO A UM DETERMINADO FIM e est&o sujeitas as regras estabelecidas
na licenca LGPL, sendo sua utilizagéo vinculada a observancia de direitos autorais.

Para mais detalhes, leia a GNU Lesser General Public License acessivel em: http://licencas.softwarelivre.
org/igpl-3.0.pt-br.html

A WEG néo presta suporte técnico a estes codigos e os mantera disponiveis pelo prazo previsto na LGPL.

Os arquivos serao disponibilizados em um suporte duravel (CD-ROM, pendrive etc.) a um custo equivalente
ao meio fisico mais as despesas de transporte.
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