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Descripcion del
Producto

Barniz 2K de buena aplicacion y secado muy rapido para uso en repintado
de automocion. Ofrece buena resistencia a la intemperie y es ideal para
reparaciones rapidas.

Recomendado para el repintado parcial de vehiculos automotores

Vida util 3 afios

Rendimiento

13-21m2?/L 20 a 30 um
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Proporciéon de mezcla

5 Partes de A
1 Parte de B

Pot life 20 - 30 minutos

Endurecedor

Endurecedor W-FAST 5515

Diluente

Temperatura ambiente 25°C - Diluyente intermedio 5870.
Temperatura ambiente 25°C alta calidad: diluyente PU 5890

Dilucion: 25%

Viscosidad de
aplicacion

14 -18s CF4 25°C 77°F
17-21sDIN4 25°C 77°F
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Pistola de aplicacion

1,2-1,5mm 2-3BAR/30-45PSI
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Evaporacion
a25°C 77°F

5 - 10 minutos
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Numero de passes

2 a 3 passadas 1 passada = 15 a 20 micra

Secado a 10°C 50°F
Secado a 25°C 77°F
Secado a 60°C 140F°

Toque 15 minutos Manipulacion 40 minutos Pulido 120 minutos
Toque 10 minutos Manipulacion 30 minutos Pulido 90 minutos
Pulido 30 minutos
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Infrarrojo de onda
corta

30 minutos a 1 metro.

VVVVYVYYV

Realizar un buen desengrasado para limpiar la pieza a repintar.

Evite el espesor excesivo

Limpieza de equipos de aplicacion con diluyentes acrilicos/poliuretanos;
Se recomienda pulir dentro de las 24 horas siguientes;

Utilice endurecedor y diluyente segun lo recomendado;

Utilice siempre el conjunto de productos y complementos WEG.

La informacion técnica es el resultado de nuestra experiencia. Garantizamos la calidad del producto, sin

embargo,

las condiciones de uso no estan bajo nuestro control, no podemos asumir ninguna responsabilidad

por los resultados obtenidos.



